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MAGNETIC POWER STRIP
Southwire Magnetic Power Strips are sure to be an attractive solution on the 
jobsite. Stick them to a metal surface and the 25+ pounds of pull force will 
hold in place with cords plugged in. 

Enhance jobsite safety by keeping electrical connections off 
the floor. Perfect for use with metal studs, tool boxes, I-beams, 
and more. 

• Heavy-duty cold-rolled steel construction

• Rare Earth magnets with pull force of 25 pounds

• Lighted switch with integrated overload protection

• 6 Outlets (NEMA 5-15) with 2 spaced for large plugs

MODEL # UPC DESCRIPTION HEIGHT WIDTH LENGTH WEIGHT

5126 078693051265 Magnetic Power Strip 15.375" 2.125" 4.75" 3.07 lbs

RARE EARTH MAGNETS WITH 
EXCLUSIVE TWIST-LOCK 
REMOVABILITY

HEAVY-DUTY STEEL HOUSING

6' 14/3 SJT CORD

INTEGRATED CORD 
MANAGEMENT

Magnetic USB 
Power Strip
Barre d’alimentation 
magnétique à port USB
Multicontacto magnético USB

Indoor use only
Usage intérieur uniquement
Solo para uso en interiores

5127

1875Watts 125Vac8ft  | 2.4M
CORD
CORDON
CABLE15 amp

ampli
amperio

NEMA
5-15 

Instant mounting on toolboxes, commercial studs, 
workbenches, filing cabinets and any metal object.
Fixation instantanée sur boîtes à outils, montants commerciaux, établis, classeurs et tout objet métallique
Montaje instantáneo en cajas de herramientas, montantes comerciales, bancos de trabajo, archivadores y 
cualquier objeto metálico

USB 5V / 2.4A (Max.)

2.4A USB Charging
Recharge USB de 2,4 A
Carga USB 2.4 A

(5) NEMA 5-15 receptacle 
-  1 spaced for larger plugs
(5) prises NEMA 5-15 – 1 prise espacée pour les fiches plus grandes
(5) Receptáculos NEMA 5-15 - 1 espaciado para enchufes más grande

(2) Strong rare Earth magnets
with 25 pound pull force
2 - Aimants de terres rares amovibles avec une force de traction de 25 livres
2 - Imanes extraíbles de tierras raras con una fuerza de tracción de 25 libras

Built-in overload protection
Protection contre les surcharges intégrée
Protección de sobrecarga incorporada

Illuminated On/Off switch
Interrupteur lumineux marche/arrêt
Interruptor de encendido y apagado con luz

Integrated cord management
Gestion du cordon intégrée
Gestión de cables integrada

8' 14/3 SJT Cord
Cordon 14/3 de 2,4m (8 pi)
Cable 14/3 de 2.4m (8 ft)

Cold-rolled steel construction
Construction en acier laminé à froid
Construcción de acero laminado en frío

Works with Southwire® toolboxes, carts, 
and Southwire® 15 Amp extension cords. 

Compatible avec les boîtes à outils et chariots SouthwireMD, et avec les 
rallonges électriques SouthwireMD de 15 A. 
Funciona con cajas de herramientas Southwire®, carros y cables de 
extensión de 15 amperios Southwire®. 

Works with Southwire® Toolboxes, Carts, 
and Southwire® 15 Amp Extension Cords. 

NEMA
5-15 


