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EIERS ANSVAR

| denne handboken vil ordene ADVARSEL, FORSIKTIG og
VIKTIG brukes for & varsle brukeren om spesielle instrukser
vedrgrende en bestemt handling som kan veere farlig hvis
den utfares feil eller uaktsomt.

OVERHOLD DEM N@YE!!

kan fare til alvorlig personskade eller

g ADVARSEL Farer eller risikable handlinger som
dad.

kan fgre til mindre personskade, eller

g FORSIKTIG Farer eller risikable handlinger som
skade pa materiell og eiendom.

VIKTIG Informasjon eller instruksjoner som er
ngdvendig for forsvarlig drift og/eller
vedlikehold.




SIKKERHETSINSTRUKSER FOR OPERATYR

VIKTIG

Les og forsta denne bruksanvisningen fer bruk av denne heisen,
og far det utfgres vedlikeholdsarbeid!

1. Inspeksjon av utstyret

Foar hver bruk av enheten, sjekk alle bevegelige
deler og vaiere for & sikre at de er i
forskriftsmessig stand.

Dersom en enhet har synlige skader eller ikke
beveger seg jevnt opp og ned ved testing, ma du
ikke bruke enheten.

Vaiere ma ha minst fire hele vindinger rundt
vinsjtrommelen.

Hvis vaieren er bayd, slitt, frynset, skadet eller har

andre ting som kan hindre rotasjon rundt
trinsehjulene, ma enheten ikke brukes!

Bruk bare originale reservedeler. Bruk av
uoriginale deler vil ga sterkt utover heisens
kvalitet og sikkerhet.

Hver enhet skal ha komplett merking og en
leselig brukerhandbok. Kontakt forhandler hvis
noen av disse elementene mangler.

A ADVARSEL

Heisen skal ikke brukes til lgft av

personer. Dette er ikke en
personheis og skal aldri brukes til
a heise eller flytte personer.

A ADVARSEL
=Y LA ALDRI NOEN BEFINNE SEG
UNDER EN HEVET LAST.

Bruk egnet bekledning. Hjelm, vernesko og
hansker bgr brukes som en forholdsregel ved bruk
av denne heisen.

Unnga lek rundt utstyret, og hold andre
tilstedeveerende pa trygg avstand. Ikke la barn
bruke denne enheten og hold dem alltid utenfor
arbeidsomrédet.

Ma brukes fra riktig posisjon. Hold balansen og
ha til enhver tid et godt fotfeste.

FROMT

VENSTRE HOYRE

OPERATWRSTED

ADVARSEL

>

HOLD HENDENE BORTE FRA
ALLE BEVEGELIGE DELER VED
BRUK AV ENHETEN.

@

ADVARSEL

IKKE OVERSKRID
MERKEKAPASITET




SIKKERHETSINSTRUKSER FOR OPERATUR
(fortsettelse)

Ikke bruk enheten til andre formal enn den er
ment for. Utfar bare de funksjonene som enheten
laget for. Prgv aldri & bruke utstyret med mer enn
anbefalt kapasitet.

Bruk aldri enheter i tandem for a lgfte en last
som overstiger kapasiteten pa en enkelt heis.

Sikre lasten for & hindre at den forskyver seg pa
gaffelen, og bind lasten fast far lafting.

Sett pa hjulbremsene nér heisen star uten tilsyn.
Hold til enhver tid lasten p& lavest mulige posisjon.

2. Farer pa arbeidsomradet

M4 aldri brukes under sterke
vindforhold. Laft av stor last i kraftig
vind kan fare til at heisen velter og
operatgren kan bli skadet.

Ma bare brukes pa et jevnt underlag.
Bruk enheten pa glatt og jevnt underlag
for & unnga at den velter og muligheten

for at operatgren kan bli skadet.

Se alltid opp for og unnga
' overhengende kabler og hindringer ved
» bruk eller flytting av enheten.
!

Hold arbeidsomradet rent. Hold alltid
arbeidsomradet rent for elementer som
kan hindre bevegelse av enheten.
Forlat aldri en hevet last uten tilsyn.

Ikke bruk enheten til & stgtte stiger, il
klatring, heising eller flytting av
personer.

Ikke bruk enheten nar det er torden,
lyn, eller uveer.

Nar en enhet har en hevet last, kan
den kun transporteres pa enhetens 5"
hjul. lkke bruk enheten pa et ustabilt

underlag, som f.eks. lasteplan.

Bruksinstrukser

1. Utpakking av heisen

Fjern heisen fra transportpallen ved & kutte bandene
og vipp heisen ned pa de 10" transporthjulene.

Rulle heisen forsiktig av pallen pa en glatt og jevn
overflate. Sett heisen i stdende posisjon.

Heisen er transportert med
mastsikringen i last
posisjon. Formalet med
mastsikringen er a hindre at
mastens deler utvider seg
under transport. For &
bruke heisen, koble fra
sikkerhetslasen og fiern
plastbandene som er festet
til hevemekanismen.

Vinsjh&ndtakene er satt i il 'l-a}-"\
posisjon for lagring. :

For & sette
vinsjhandtakene i
driftsstilling, dra opp
lasetappen og vipp
handtaket ut av
vinsjakselen. Drei
handtaket slik at det
sorte plasthandtaket
vender bort fra vinsjen.
Samtidig som
lasepinnen trekkes
opp, vipp handtaket
tilbake i vinsjakselen.
Gjor det samme for
det andre handtaket.




Bruksinstrukser (fortsettelse)

Nar vinsjhandtakene er
korrekt montert skal de
sta 180 grader fra

hverandre, som vist pa jt‘ ~

bildet. Ikke forsgk &
heve eller senke en last med
handtakene montert pa annen
mate enn vist.

2. Flytte heisen til arbeidsomradet
(ingen last)

Heisen flyttes normalt til arbeidsomradet ved & rulle
den pa sine 10" hjul eller pa de fire trillehjulene.
Merk: lkke trekk hetter lasten heisekabelen.

VIKTIG Far enheten vippes til tilbakelent posisjon,
ma heisemekanismen senkes helt ned og
transportldsen ma settes pa.

For & vippe enheten i transportposisjon, sitt pa huk

A FORSIKTIG

Bruk alltid riktig lgfteteknikk.

og ta tak i beina like forbi trillehjulene, og lgft opp til
staende stilling mens du er rett i ryggen. Enheten er
na klar til transport pa sine 8" hjul.

Hvis man ma beveg seg forbi en lav dardpning eller
hindring, kan enheten lenes tilbake pa 3"-hjulene
som finnes pa toppen av mastseksjonene og pa
vinsjen.

A FORSIKTIG

La aldri noen a sta rett bak masten
mens enheten er i vippet posisjon.

3. Bevege heisen i arbeidsomradet (med

last)

Selv om det er best & flytte enheten til
arbeidsomradet uten last, kan lett last transporteres
sa lenge enheten rulles pa de fire trillehjulene og pa
et plant underlag. Ha alltid lasten i lavest mulig
posisjon fgr enheten flyttes.

FORSIKTIG

Hvis en last transporteres, bgr den
veere festet til gaffelen for & unngéa at den
beveger seg.

FORSIKTIG

Flytting av enheten med hevet last bar
begrenses til korte avstander, dvs. 10-15 fot/4-5
meter.

Hvis det er ngdvendig a flytte enheten med en
hevet last :

e Sgarg for at omradet er fritt for hindringer

e Hold personell unna lasten og bak operatgrens
posisjon

e Flytt enheten sakte, unnga rykkvis start og stopp

e Kontroller at lasten er sikret og riktig balansert.

Sjekk lastekapasiteten som oppgitt pa side 11.

A ADVARSEL

Ikke forleng lastsenter utover
gaffellengden ved & gjagre modifikasjoner pa
heisen. Heisen kan dermed bli ustabil.




Bruksinstrukser (fortsettelse)

4. Reversere gaffelen

Ta ut de 4 fjeerbelastede boltene. Roter gaffelen 180
grader. Sett inn de 4 fjeerbelastede boltene.

Gjer det samme for & sette gaflene tilbake til normal
posisjon.

5. Heving og senking av last

Bruk vinsjen for a sveive gaflene opp eller ned til
ansket posisjon. Sveiv deretter vinsjhandtakene
opp ca 1/4 omdreining for a sette pa
sikkerhetsbremsen.

Ustabil last ma veere balansert og festet til
gaffelen far lgfting.

Lurn wincn crank CIoCKwise 10 elevate e 10aq,

Drei vinsjsveiven med klokken for & heve lasten, se
opp for overhengende hindringer.

A FORSIKTIG

Sjekk at underlaget er plant.

Etter at lasten er fiernet fra gaffelen, senk den ved a
sveive vinsjen mot klokken.

Senking

Sett pa hjulbremsene nar heisen star uten tilsyn.

A ADVARSEL

Heisen skal ikke brukes til lgft av personer.
Dette er ikke en personheis, og skal ikke
brukes til & heise eller flytte personer.

ADVARSEL

Heisen ma aldri brukes under sterke
vindforhold.

6. Bruk av stgttebein
Bruk av stgttebein anbefales for alle heiser med last
som har en vekt pa 400 pund (180 kg) eller mer, med
hayder som overskrider 12 fot (3,6 m), eller for store,
klumpete laster.




Bruksinstrukser (fortsettelse)

Plasser heisen pa et plant underlag. Knip stabilisa-
toren lasemekanismen og trekk stabilisator beina
ned til caster pa hver etappe er tett pa gulvet.

A erstatte etappe i sammenslatt posisjon, klemme
lasemekanismen utgivelsen og kaste beinet opp.

7. Legge inn stgttebeina
Senk hevemekanismen helt ned og sett pa
mastsikringen.

Bay beinet til det
danner en 90
graders vinkel mot
basen.

Mens du holder
beinet i 90 graders
posisjon, skyv lasen
tilbake mot beinet til
det fijserbelastede
stempelet klikker
seg i posisjon.

A FORSIKTIG

Flytt aldri en heis i stdende
lagringsposisjon eller i bruksposisjon, med mindre
det fjeerbelastede stempelet er helt pa plass pa

begge beinlaser.

A FORSIKTIG

lkke la enheten falle. Senk enheten
ved a baye beina, og ikke ryggen din!

Vipp enheten over
pa vinsjens hjul.
Trekk i ringen for
a lgse ut det
fijeerbelastede
stempelet. Mens
du holder pa
beinet, skyv lasen
nedover.

IKKE PA PLASS

8. Lagring av gaffelen

KORREKT POSISJON

Bruk begge hender og trekk ut de
to fjeerbelastede ringene som
befinner seg over gaffelarmene.
Skyv gaffelen opp og av
hevemekanismen samtidig som
du trekker i ringene. Gaffelen
plasseres bak heisen for lagring.

Heisen kan lagres staende og
sammenslatt.




A FORSIKTIG

Hevemekanismen mé sikres med mastsikringen.
Se delen om mastsikring pa denne Siden.

9. Lasting pa vare- og lastebil

Fell inn beina og gaffelen (se forklaring over). Vipp
enheten bakover p& vinsjsiden og skyv farst inn
mastene. Lgft rammen og rull heisen pa 3"-hjulene
og 10" transporthjul. Fest enheten godt for &
forhindre bevegelse under transport.

10. Mastsikring

Sikring av hevemekanisme:

Senk hevemekanismen
helt ned. Med gaffelen pa
plass, sett mastsikringen
pa plass over gaffelfestet.

For & frigjare sikringen, trekk
stangen mot deg og plasser den
bak mastseksjonene.




ALTERNATIVER

Sikkerhetsbremser :

Sikkerhetsbremsen vil automatisk aktiveres nar
enheten er horisontal, og forhindre at mastseksjonene
lasner fra hverandre. Nar dette skjer vil mastene
utvides, men ikke tilbaketrekkes. Et spesialverktay
som finnes i oppbevaringsboksen for
bruksanvisningen, er ngdvendig for & frigjere
bremsene. Hvis verktgyet mistes eller blir skadet, kan
man alternativt bruk en jernstang med 1/8" til 1/4"
diameter 9" (23 cm) lang, med begge ender bgyd i en
"L"-form, ca 1-1/4" (2,5-0,7 cm) lang.

9.00 i

1?1 ] ﬂ

025
For a frigjare bremsen, vipp heisen bakover pa
vinsjens hjul og sett verktgyet i bremsesporet
pa venstre side av heisen, og gjennom hullet i
motvekten.

Trekk verktgyet ned og bremsen vil frigjares.

Det kan veere ngdvendig & presse den laste masten
(eller hevemekanismen) litt opp mens verktgyet
skyves ned. Nar bremsen er frigjort, oppretthold
presset pa verktagyet og skyv mastseksjonene fra
hverandre.

Gjenta denne prosedyren for hver mastseksjon.

N&r bremsen er pa, vil det veere mulig & se
bremsekammen pa tilstatende mastseksjon.
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Gaffelforlengere:

For & bruke gaffelforlengerne, trykke inn stempelet pa
hver gaffelarm og skyv forlengerne ut av raret til
stemplene lases i posisjon. Gjar det motsatte for &
skyve inn forlengerne.




A ADVARSEL A ADVARSEL

Ikke bruk gaffelen hvis stempelet ikke er helt i Overskrid aldri noen enheters nominelle

1&s. kapasitet. Dette kan fare til heisen blir ustabil.
SPESIFIKASJONER

Dimensjoner 2412 2416
Hgyde - sammenslatt 62,8" 159,4 cm 62,8" 159,4 cm
Lengde - sammensl|att 23" 58,4 cm 23" 58,4 cm
Vingrotasjoner per fot 8 24/m 8 24/m
Lengde - ved bruk 48" 121,9 cm 48" 121,9cm
Rammebredde 26,4" 67,1 cm 55,25" 140,3 cm
Bakkeklaring 1’ 2,5 cm 1’ 25 cm
Lastehgyde (minimum) 4,8" 12,2 cm 4,8" 12,2 cm
Maks hgyde (gaffel nede) 12' 0" 3,7m 15'11-5/8" 49m
Maks hgyde (gaffel reversert) 12' 11-3/4" 4,0m 16' 11-3/8" 52m
Vekt
Nettovekt 195 Ibs. 88,5 kg 243 Ibs. 110,2 kg
Lastekapasitet
Lastekapasitet, 14" (36 cm) 400 Ibs. 180 kg 450 Ibs. 200 kg
lastsenter
Lastekapasitet med gaffelforlengere 200 Ibs. 90 kg 200 lbs. 90 kg

Spesifikasjoner pa gaffel

Standard gaffelbredde 19,1” 48,5 cm 19,1" 48,5 cm
Standard gaffellengde 23,5" 59,7 cm 23,5" 59,7 cm
Gaffellengde med forlengere 29,8" 75,7 cm 29,8” 75,7 cm
Gaffelvekt 17,6lbs. 7,9 kg 17,6 Ibs. 7,9 kg
Gaffelvekt med forlengere 26,3 Ibs. 11,9 kg 26,3 Ibs. 11,9 kg
LASTDIAGRAM
LASTDIAGRAM

2400-serie heis
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FROMT
ADVARSEL
Lastens tyngdepunkt bar alltid veere sentrert
mellom gaffelarmene og sa langt bak mot heisen
VENSTRE HBYRE som mulig.
—
T A ADVARSEL
Lastens tyngdepunkt méa aldri strekke seg utover
22" (56 cm) pa standard gafler og 36" (91 cm) pa
OPERAT@RSTILLING forlengede gafler.
HEISDIAGRAM
MIDTRE MAST
OVRE MAST ——=== NEDRE MAST
’\ —~==—=1 VINSJ
STATTESTAG
HEVEMEKANISME
/ 8" TRANSPORTHJUL
GAFFEL

\ HJUL PA

BEIN PA RAMME ST@TTEBEIN
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VEDLIKEHOLD

Far hver bruk: 7.

1. Sjekk vaieren for floker og frynser. Dersom det er knekk
eller mer enn 3 kordeler er rgket (sma vaiere), ma heisen
ikke brukes fgr vaieren har blitt erstattet med ny.

2. Sjekk at vinsjen gar fritt og at vaieren ikke er
sammenfiltret pa vinsjtrommelen.

3. Sjekk gaffel, bein, og ramme for bgyninger.
4. Sjekk at trillehjulene beveger seg fritt.

Anbefalt halvarlig inspeksjon:

1. Sjekk vaieren for rakner og floker (se punkt 1 ovenfor) 8.

2. Sjekk at vinsjen fungerer fritt og at det ikke er noen lgse
eller skadde deler.

3. Bremsesjekk: Foreta manuell heving av hver bevegelige
mastseksjon og hevemekanisme minimum 6" (15 cm)
over laveste posisjon, og la de hvile i posisjon. Bruk en
trekloss med et tau festet til bunnen, plasser den under
mastseksjonene som testes, og trekk klossen hurtig ut for
a teste mastseksjonene. Bremsene skal aktiveres far
mastseksjonen nar nedre stoppunkt. Bruk vinsjen til &
sveive opp mastseksjonene for a frigjare
sikkerhetsbremsene.

Vedlikehold av vinsj:
1. Pass pa at begge dekslene er pa vinsjen.

2. Sjekk skralle og sperrehjul for slitasje. Huvis slitasje er
synlig ma delen erstattes. Hvis ikke, smere hullene i
begge delene med en lett olje.

3. Sjekk tannhjul for slitasje. Hvis det er ingen tegn til synlig
slitasje, bgrste tennene med 50-wt. motorolje.

Skift av vaier:
1. Senk hevemekanismen for & aktivere sikkerhetslasen.
Fjern det store girdekslet fra vinsjen.

Skru ut kabelen fra toppen av den gverste masten.

A 0N

Kutt enden med lgkke av den gamle vaieren, bruk
kabelkutter eller skjeerebrenner.

5. Sveis enden av den nye vaieren til den kappede vaieren.
Merk: Det sveisede punktet ma veere rett og glatt,
ellers det vil ikke kunne passere gjennom de trinsene
inne i enheten.

6. Bruk vinsjen & trekke den gamle vaieren fra vinsjssiden,
0g mat den nye vaieren gjennom hevemekanismen helt
til den gamle vaieren er helt ut av enheten. Kutt vaierne
fra hverandre ca 2" (5 cm) fra sveisen pa den nye
vaieren og smelt enden pa den nye vaieren for &
forhindre at den rakner.

13

Bolt fast den nye vaieren (enden med lgkke) til toppen av
den gverste masten.

Gammel vaier Ny vaier

y 3
% <

Klipp alle lgse trader for du trekker kabelen
gjennom enheten. Sgrg for at sveisen er ikke
for store til & passere gjennom guider og
trinsehjul.

Sveiv vaieren ut av trommelen, lgsne skruen og fiern
vaieren.

Tre enden av vaieren gjennom trommelen og inn i
vaierguiden og stram til skruen. Merk: Vaieren ma
mates fra bunnen av vinsjen mellom vinsjen og
mastseksjonene, over trommelen og inn i sporet pa
den brede platen.

10. Sveiv den slakke vaieren tett og jevnt over trommelen.
11. Sett pa dekslene til vinsjen.

Generelt vedlikehold:

1. Sjekk begge vinsjhandtakene for slitasje eller
bgyninger.

2. Sjekk 3" rullehjul pa vinsjen og gvre mast for skade
0g jevn rotasjon.

3. Undersgk alle bolter og muttere for & veere sikker pa
at de er tilstrammet.

4. Bein, gaffel, stag og ramme bgr veere fri for bulker
og skader.

5. Sjekk dekslene for trinsene for skader (bulker) som
kan begrense trinsenes rotasjon.

6. Sjekk at lastelinje sitter godt i alle trinsene og at
trinsen roterer fint uten hindring.

7. Sjekk at alle hjul har fri rotasjon.

8. Sjekk mastene og las pa hevemekanismen



9. Hev mastseksjonene for & sjekke at de beveger seg lett.
Sjekk at sleidene er fri for smuss og rust, og spray pa et
tynt lag med silikonsmgring.

10. Sjekk at trillehjulene og 10" transporthjul roterer fritt og

er uskadde.

11. Sjekk lasmekanisme pa beina og bruk et mildt
smgremiddel pa det fieerbelastede stempelet.

12. Sjekk at alle mastdekslene er satt pa plass.

13. Sjekk at sikkerhetshremsen fungerer.

[Se Vedlikehold av sikkerhetsbremse pa side 10]

ADVARSEL

Erstatt alle slitte eller skadde deler kun

med Sumner-deler.

ADVARSEL

Modifikasjoner pa heisen kan fare til

skade eller dgd!

FEILSOKING

PROBLEM

ARSAK

LASNING

Mastene heves ikke
etterfglgende

Overbelastning
Sjekk at lasten ikke overstiger
lastegrensen pa 650 1b/300 kg

Fjern overvekt

Det kan veere at lasten ikke er sentrert
riktig p& gaflene

Sjekk lastdiagrammet og omplasser
lasten

Mastrullen roterer ikke. Sjekk sporene
for rusk, fett, eller noen annen hindring

Rengjgr mastseksjonene med et
avfettingsmiddel eller bremserens og
smgr med et silikonbasert smgremiddel

Vaiertrinsen gar ikke rundt

Hvis det er noen skade pa trinsehjulet,

eller hvis hjulet ikke roterer jevnt, skift

det ut. Dersom vaierbeskyttelsen har
synlig skade, skift den ut

Sjekk om vaieren er skadet

Hvis vaieren er bgyd, slitt eller frynsete,
skift den ut

Sporene pa mastrullen er rene og
mastrullen gar ikke rundt

Hvis hjul og fester ikke er skadet, rengjar
hjul og smgr ansatsskrue. Hvis hjulene
ikke roterer fritt, erstatt hele hjulenheten.

Sjekk mastseksjonene for skader

Erstatt skadet mastseksjon

Mastseksjonene frigjgres ikke eller gar
ikke ned

Sjekk sikkerhetsbremsen. Bremsen
frigis ikke med mindre enheten er
loddrett.

Hvis ingen av disse
lgsningene ser ut til & Igse
problemet ...

Ring kundeservice

MERK: Mastseksjonene kan ga ut av rekkefglge nar lasten naermer seg maksimumsgrensen. Hvis dette skjer vil
mastene korrigere seg selv under fortsatt bruk, eller nar lasten fjernes fra gaffelen. Bevegelse i mastseksjonene
vil ikke pavirke gaffelens posisjon. Hevemekanismen ma heves til toppen av den gverste mastseksjonen far

mastseksjonene begynner a heve seg, og den skal senkes sist.
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PROBLEM

ARSAK

LASNING

Lasten senkes sakte

Bremsen pa vinsjen eller skrallen er ikke
riktig installert

Nar lasten er i posisjon, sveiv
vinsjen frem en halv omdreining
mot heisen for 3 sette pa
bremsen.

Du har harr service pa vinsjen
og na virker ikke bremsen i det
hele tatt.

Skralle eller sperrehjul er ikke riktig
installert

Sjekk tegningen over vinsjen i
denne handboken og rett
feilen.

Vinsjen er vanskelig & sveive
ned.

Bremsen er aktivert

Se tegning og instrukser
nedenfor.

Bremsen frigjares ikke

Se tegning og instrukser
nedenfor.

Trinsegiret er forskjgvet

Sjekk at trinsen roterer fritt og
for slitasje pa tennene pa
tannhjulet.

Sikkerhetsbremsen frigjagres
ikke

Enheten er ikke i vertikal stilling.

Sett enheten i vertikal stilling og
utvid mastseksjonene opp til full
lengde.

Enheten er vertikal men
bremsene frigjeres ikke

Mastseksjon eller hevemekanisme er for

naert mastgrense og har ikke nok klaring

mellom maststopper for at bremsene kan
frigjares

Bruk frigjgringsmekanismen for
og manuelt koble ut
sikkerhetsbremsene.

Enheter blir reparert eller enhet
er ikke i vertikal posisjon

Bremsene vil aktiveres hvis enheten er
horisontal eller usentrert

Bruk frigjgringsmekanismen for
& koble ut bremsene.

Hvis ingen av disse Igsningene
ser ut til & Igse problemet ...

Ring forhandlers
kundeservice
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Heismodell

Serienummer

Service utfort :

Hva er gjort Dato
Hva er gjort Dato
Hva er gjort Dato
Hva er gjort Dato
Hva er gjort Dato
Hva er gjort Dato
Hva er gjort Dato
Hva er gjort Dato
Hva er gjort Dato
Hva er gjort Dato
Hva er gjort Dato
Hva er gjort Dato
Hva er gjort Dato
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